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Titel: nVent RAYCHEM Warmwasser-Temperaturhaltesystem 

Pos. 
Nr. 

Anzahl Beschreibung der Gegenstände und Leistungen Kosten 

   Preis/Einheit 
(Euro/sFr) 

Summe 
(Euro/sFr) 

1. … Stück Schaltschrank 

Stahlblechgehäuse in Wandausführung, bestückt mit Hauptschalter, Transformator, 
FI/LS-Kombination, programmierbarem Logikmodul (nur bei nVent RAYCHEM SBS-
06-HV-ECO-10 und SBS-09-HV-ECO-10), Meldeleuchten "Betrieb" und Störung", 
Zu- und Abgangs-klemmen. 

Komplett montiert, anschlussfertig verdrahtet und geprüft, Kabeleinführungen im 
Gehäuseboden. 

Im Schaltschrank wird ein Temperatursteller nVent RAYCHEM HWAT-ECO eingebaut. 

  

  Fabrikat:    

Typ: 
SBS-03-HV-ECO-10 
(für max. 3 Heizkreise) 

SBS-06-HV-ECO-10 
(für max. 6 Heizkreise) 

SBS-09-HV-ECO-10 
(für max. 9 Heizkreise) 

Nennspannung: 3/N/PE, 400V/230V, 50 Hz 

Schutzart: IP54 

Ausführung: nach VDE 0660, Teil 500 und VBG 4 

Farbe: Strukturlack, RAL 7035, lichtgrau 
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Deutschland  

Tel  0800 1818205 
Fax 0800 1818204 
salesde@nvent.com 

Österreich 

Tel  +43 (2236) 860077 
Fax +43 (2236) 860077-5 
info-ntm-at@nvent.com 

Schweiz/Suisse  

Tel  0800 551 308 
Fax 0800 551 309 
info-ntm-ch@nvent.com 
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Unser starkes Markenportfolio: 
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