T-M-20-S/+X+Y

Thermostat mit Anlegesensor und Begrenzer

ALLGEMEIN

Dieser Thermostat eignet sich zur Temperaturtiberwachung und
-regelung von Beheizungssystemen im Nicht-Ex-Bereich. Der
Begrenzer verhindert, dass das Heizsystem eine voreingestellte
Hochsttemperatur Uberschreitet, falls der Thermostat ausfallt
oder eine sicherheitsgefahrdende Prozesstemperatur auftritt.

Die Einstellung des Temperatursollwertes und die Ricksetzung
des Begrenzers konnen ohne Offnen des Gehauses tiber
Blindstopfen im Gehausedeckel vorgenommen werden.

Die beiden 2 m langen Kapillarrohrflihler aus rostfreiem Stahl
sind an der Gehauseeinfiihrung durch Schutzschlauche
geschutzt. Ein direkter Anschluss der Heizleitung ist moglich.

Der Thermostat ist fir 3 Temperaturbereiche erhéltlich:
0 °C bis +100 °C, 0 °C bis +200 °C und +50 °C bis +300 °C

_ T-M-20-S/0+100C T-M-20-S/0+200C T-M-20-S/+50+300C

Bereichsklassifizierung

TECHNISCHE DATEN

Nicht-Ex-Bereiche

Nicht-Ex-Bereiche Nicht-Ex-Bereiche

Betriebsspannung 230V AC 230V AC 230V AC
. . . Regler 0 °C bis +100 °C 0 °C bis +200 °C +50 °C bis +300 °C
emperatureinstellungen o - enzer | +50 °C bis +150 °C +80 °C bis +200 °C +150 °C bis +350 °C
Einpoliger Wechsler (SPDT)
Schaltkontakt 100.000 Schaltzyklen bei 16 A (Regler)
500 Schaltzyklen bei 10 A (Begrenzer)
Schaltst Regler Max. 16 A bei 230 V AC Max. 16 A bei 230 V AC Max. 16 A bei 230 V AC
chaltstrom
Begrenzer | Max. 16 A bei 230 V AC Max. 16 A bei 230 V AC Max. 16 A bei 230 V AC

2,5 % des
Temperatur-bereichs

2,5 % des
Temperatur-bereichs

Schaltdifferenz (Hysterese) 2,5 % des Temperatur bereichs

Genauigkeit +1,5 % des Einstellwerts im oberen Drittel des Temperaturbereichs
(bei 22 °C Umgebungstemperatur)
Einstellung Interner Drehknopf, zugéanglich | Interner Drehknopf, Interner Drehknopf,
uber Offnung im Deckel zuganglich dber Offnung im | zuganglich dber Offnung
Deckel im Deckel
Max. Leiterquerschnitt 4 mm? 4 mm? 4 mm?

Umgebungstemperaturbereich -20°Cbis+80 °C -20°Chbis+80 °C -20°Cbis+80 °C

ZULASSUNGEN

EAL

Das Produkt verfligt auch tber alle erforderlichen Zulassungen fir den Einsatz in Kasachstan, Russland und anderen
Landern. Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zustandigen Vertreter von nVent vor Ort.
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DIMENSIONS (IN MM)
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AUSGANGSPARAMETER
Steuerrelais Wechsler (SPDT)
‘ Begrenzerrelais ‘ Wechsler (Moglichkeit fur externen Alarm) ‘
GEHAUSE
Schutzart IP65 IP65 IP65
Abmessungen 222 x 120 x 90 mm 222 x 120 x 90 mm 222 x120x 90 mm
Werkstoffe fiir Gehausesockel und
Polyester, grau Polyester, grau Polyester, grau
Deckel
) 4 unverlierbare Schrauben,
Deckelbefestigung rostfreier Stahl

3 Einflihrungen:

Bohrungen 1x M25-Reduzierstiick M25 (M) / M20 (F) einschl. M20-Verschraubung (g 8—13 mm)
1 x M20-Kabelverschraubung (@ 8-13 mm)

1x M20-Kabelverschraubung (@ 8-13 mm)

TEMPERATURSENSOR
Typ Flissigkeitgeflllter Kapillarsensor, 2 m lang
Abmessungen
8 mm 8 mm 8 mm
Regler -
L&énge des Sensors 90 mm 82 mm 60 mm
%) 6 mm 6 mm 6 mm
Begrenzer .
Lange des Sensors 52 mm 57 mm 85 mm
Werkstoff V4A Stainless Steel V4A Stainless Steel V4A Stainless Steel
Einsatztemperaturbereich  Regler +125 °C +230 °C +330 °C
Begrenzer | +175°C +230 °C +365 °C
Minimaler Biegeradius 10 mm fir Kapillarrohr, das Biegen des Sensors ist nicht moglich.
MONTAGE
Befestigungswinkel SB-120 oder Wandmontage
Umgebungstemperatur — Lagerung -50°Cto+50 °C
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ORDERING DETAILS

T-M-20-S/0+100C
T-M-20-S/0+200C
T-M-20-S/+50+300C

1244-022642 19 kg
1244-022643 19 kg
1244-022644 19 kg

BEDEUTUNG DER ABKURZUNGEN: NVENT RAYCHEM T-M-20-S/+X+Y

T = Thermostat
M = Mechanisch

20 = Steuerung + Begrenzer

S = Anlegefuhler

x = niedrigste einstellbare Haltetemperatur

y = hochste einstellbare Haltetemperatur

ANSCHLUSSSCHEMA

Deutschland

Tel 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nVent.com
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Regler Begrenzer

Max
C16A

Elektrische Beheizung

Osterreich Schweiz / Suisse

Tel 0800297410 Tel +41(41) 766 30 80
Fax 0800 29 74 09 Fax +41(41) 766 30 81
salesat@nVent.com infoBaar@nVent.com

Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

brigen Marken sinc
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