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nVent CADDY Kernsortiment

Artikel 
nummer Teilenummer

Größenan- 
gabe  
1

Größenan-
gabe  
2

Belastuns- 
werte 
N Oberfläche VE

Zertifi-
zierungen

nVent CADDY SPEED LINK SEILSYSTEM

nV
en

t C
A

D
DY

 S
pe

ed
 L

in
k 

SL
K 

 
m

it 
H

ak
en

196509 SLK15L2 1,5 mm 2 m 195 elektrolytische 
Verzinkung 20

196510 SLK15L3 1,5 mm 3 m 195 elektrolytische 
Verzinkung 20

196511 SLK15L5 1,5 mm 5 m 195 elektrolytische 
Verzinkung 20

196538 SLK2L2 2 mm 2 m 440 elektrolytische 
Verzinkung 10

196539
SLK2L3
weitere Längen 
erhältlich

2 mm 3 m 440 elektrolytische 
Verzinkung 10

196540 SLK2L5 2 mm 5 m 440 elektrolytische 
Verzinkung 10

nV
en

t C
A

D
DY

 S
pe

ed
 L

in
k 

 
SL

K 
m

it 
D

ec
ke

nh
ak

en 196676 SLK15L1DH 1,5 mm 1 m 195 elektrolytische 
Verzinkung 5 x 20

196677 SLK15L2DH 1,5 mm 2 m 195 elektrolytische 
Verzinkung 5 x 20

196504 SLK15L3DH 1,5 mm 3 m 195 elektrolytische 
Verzinkung 20

nV
en

t C
A

D
DY

 S
pe

ed
 L

in
k 

SL
K 

m
it 

Bo
lz

en
an

ke
r 196671 SLK15L2WA6 1,5 mm 2 m 195 elektrolytische 

Verzinkung 10 x 10

196672 SLK15L3WA6 1,5 mm 3 m 195 elektrolytische 
Verzinkung 10 x 10

196734 SLK2L2WA6 2 mm 2 m 440 elektrolytische 
Verzinkung 10

196735 SLK2L3WA6 2 mm 3 m 440 elektrolytische 
Verzinkung 10

nV
en

t C
A

D
DY

 S
pe

ed
 L

in
k 

SL
K 

Sp
ul

en
 K

it

196045 SLK15L-
500PACK 1,5 mm 150 m 195 elektrolytische 

Verzinkung 1

Se
ils

ch
ne

id
er

195853 SLWC 1
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nVent CADDY Kernsortiment

Artikel 
nummer Teilenummer

Größenan- 
gabe  
1

Größenan-
gabe  
2

Belastuns- 
werte 
N Oberfläche VE

Zertifi-
zierungen

FLACHDACH Rohrleitungs– u. Gerätehalter

nV
en

t C
A

D
DY

 P
yr

am
id

 S
T 

N
ic

ht
 

ve
rs

te
llb

ar
er

 S
tr

ut
-S

ch
ie

ne
nt

rä
ge

r

360463
PSF6C
Höhe:122 mm

122 mm 203 mm 1.334 Feuerverzinkt 20

360464 PSF10C 122 mm 203 mm 4.450 Feuerverzinkt 10

360465 PSF10D 163 mm 317,5 mm 4.450 Feuerverzinkt 5

nV
en

t C
A

D
DY

 P
yr

am
id

  
To

ol
-F

re
e 

Ro
hr

tr
äg

er
 K

it

360460 PTF6 101,6 mm 81,3 mm 1.330 26.452 mm² 20

360461 PTF10 101,6 mm 162,6 mm 4.450 59.355 mm² 10

360462 PTF16 101,6 mm 243,8 mm 6.670 91.613 mm² 5

nV
en

t C
A

D
DY

 P
yr

am
id

 
To

ol
-F

re
e 

Ka
be

ltr
as

se
n 

Ki
t

360518 PTF6P 101,6 mm 203,2 mm 1.330 26.452 mm² 20

360519 PTF10P 101,6 mm 317,5 mm 4.450 59.355 mm² 10

360522 PTF16P 101,6 mm 482,6 mm 6.670 91.613 mm² 5

nV
en

t C
A

D
DY

 P
yr

am
id

 
St

an
df

uß
 fü

r H
-R

ah
m

en

360422 PHB 117 mm 314 mm 3.335 Feuerverzinkt 1
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nVent CADDY Kernsortiment

Artikel 
nummer Teilenummer

Größenan- 
gabe  
1

Größenan-
gabe  
2

Belastuns- 
werte 
N Oberfläche VE

Zertifi-
zierungen

FEDERSTAHLBEFESTIGUNGEN

Fl
an

sc
hk

lip
p 

zu
m

 A
uf

sc
hl

ag
en

, 
se

itl
ic

he
 M

on
ta

ge

170010 2H4 2–3 mm 700 nVent CADDY 
Armour 100

170020 4H24 3–8 mm 900 nVent CADDY 
Armour 100

170030 4H58 8–14 mm 900 nVent CADDY 
Armour 100

170040 4H912 14–20 mm 900 nVent CADDY 
Armour 100

170045 4H1318 21–28 mm 900 nVent CADDY 
Armour 100

Fl
an

sc
hk

lip
p 

zu
m

 A
uf

sc
hl

ag
en

 
m

it 
Si

ch
er

un
gs

la
sc

he

173420 2H4ST3 2–3 mm nVent CADDY 
Armour 100

171500 4H24ST3 3–8 mm nVent CADDY 
Armour 100

171530 4H58ST3 8–14 mm nVent CADDY 
Armour 100

171640 4H912ST3 14–20 mm nVent CADDY 
Armour 100

H
-M

SM
 F

la
ns

ch
kl

ip
p 

m
it 

Ka
be

ls
ch

ut
zr

oh
r/

Ro
hr

 S
ch

el
le

, s
ei

tli
ch

e 
M

on
ta

ge

160050 812M24SM 3–8 mm 18–30 mm 120 nVent CADDY 
Armour 100

160060 812M58SM 8–14 mm 18–30 mm 120 nVent CADDY 
Armour 100

160070 812M912SM 14–20 mm 18–30 mm 120 nVent CADDY 
Armour 100

160145 812M1318SM 21–28 mm 18–30 mm 120 nVent CADDY 
Armour 100

Fl
an

sc
hk

lip
p 

zu
m

 A
uf

sc
hl

ag
en

, 
M

on
ta

ge
 a

n 
de

r U
nt

er
se

ite

170050 EM24 3–8 mm
F1–450, 
F2–110, 
F3–330

nVent CADDY 
Armour 100

170070 EM912 14–20 mm
F1–450, 
F2–110, 
F3–330

nVent CADDY 
Armour 100

170075 EM1318 21–28 mm
F1–450, 
F2–110, 
F3–330

nVent CADDY 
Armour 50

170060 EM58 8–14 mm
F1–450, 
F2–110, 
F3–330

nVent CADDY 
Armour 100
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nVent CADDY Kernsortiment

Artikel 
nummer Teilenummer

Größenan- 
gabe  
1

Größenan-
gabe  
2

Belastuns- 
werte 
N Oberfläche VE

Zertifi-
zierungen

Fl
an

sc
hk

lip
p 

zu
m

 A
uf

sc
hl

ag
en

, M
on

ta
ge

 
an

 d
er

 U
nt

er
se

ite
 m

it 
G

ew
in

de
st

if
t 170530 EM24SM 3–8 mm

F1–450, 
F2–330, 
F3–110

nVent CADDY 
Armour 100

172060 EM58SM 8–14 mm
F1–450, 
F2–330, 
F3–110

nVent CADDY 
Armour 100

171850 EM912SM 14–20 mm
F1–450, 
F2–330, 
F3–110

nVent CADDY 
Armour 100

171855 EM1318SM 21–28 mm
F1–450, 
F2–330, 
F3–110

nVent CADDY 
Armour 50

EM
-M

 F
la

ns
ch

kl
ip

p 
m

it 
Ka

be
ls

ch
ut

zr
oh

r/
Ro

hr
 S

ch
el

le

160120 812EM24 3–8 mm 18–30 mm 330 nVent CADDY 
Armour 50

160130 812EM58 8–14 mm 18–30 mm 330 nVent CADDY 
Armour 50

160140 812EM912 14–20 mm 18–30 mm 330 nVent CADDY 
Armour 50

SC
 S

na
p 

C
lip

187550 24SC1011 2–4 mm 10–11 mm nVent CADDY 
Armour 100

187570 24SC1214 2–4 mm 12–14 mm nVent CADDY 
Armour 100

187590 24SC1518 2–4 mm 15–18 mm nVent CADDY 
Armour 100

187610 24SC1924 2–4 mm 19–24 mm nVent CADDY 
Armour 100

187630 24SC2530 2–4 mm 25–32 mm nVent CADDY 
Armour 100

187540 47SC1011 4–7 mm 10–11 mm nVent CADDY 
Armour 100

187560 47SC1214 4–7 mm 12–14 mm nVent CADDY 
Armour 100

187580 47SC1518 4–7 mm 15–18 mm nVent CADDY 
Armour 100

187600 47SC1924 4–7 mm 19–24 mm nVent CADDY 
Armour 100

187620 47SC2530 4–7 mm 25–32 mm nVent CADDY 
Armour 100

187670 812SC1214 8–12 mm 12–14 mm nVent CADDY 
Armour 100

187680 812SC1518 8–12 mm 15–18 mm nVent CADDY 
Armour 100

187690 812SC1924 8–12 mm 19–24 mm nVent CADDY 
Armour 100

187700 812SC2530 8–12 mm 25–32 mm nVent CADDY 
Armour 100

http://nVent.com/CADDY


6  |  nVent.com/CADDY

nVent CADDY Kernsortiment

Artikel 
nummer Teilenummer

Größenan- 
gabe  
1

Größenan-
gabe  
2

Belastuns- 
werte 
N Oberfläche VE

Zertifi-
zierungen

SC
A

 S
na

p 
C

lip
- 

A
da

pt
er

 

160510 SCA 13–20 mm 2–4 mm nVent CADDY 
Armour 100

SCHRAUBKLEMMENVERBINDUNGEN

EB
C 

Tr
äg

er
kl

am
m

er

170380 EBC 16 mm Max. 10,5 mm 450 nVent CADDY 
Armour 100

30
0M

 U
ni

ve
rs

el
le

 
Tr

äg
er

kl
am

m
er

386805 300M6 18 mm Max. M6 1.200 elektrolytische 
Verzinkung 140

389500 30009MM 18 mm Max. 9 mm 1.200 elektrolytische 
Verzinkung 100

386810 300M8 18 mm Max. M8 1.200 elektrolytische 
Verzinkung 100

386820 300M10 20 mm Max. M10 2.500 elektrolytische 
Verzinkung 100

M
ul

tif
un

kt
io

ns
-

C
-K

la
m

m
er

336100 C20HD 20 mm 1.100 Feuerverzinkt 100

336110 C30HD 30 mm 1.100 Feuerverzinkt 100

336120 C45HD 45 mm 1.100 Feuerverzinkt 100

Ro
hr

-/
Ka

be
ls

ch
el

le

336300 CR037HD 16–20 mm F1–125,  
F2–550 Feuerverzinkt 200

336310 CR050HD 20,4–25 mm F1–125,  
F2–550 Feuerverzinkt 100

336320 CR075HD 26,9–31,8 
mm

F1–125,  
F2–550 Feuerverzinkt 100

336330 CR100HD 33,7–38 mm F1–250,  
F2–550 Feuerverzinkt 50

336340 CR125HD 40–44,5 
mm

F1–250,  
F2–550 Feuerverzinkt 50

336350 CR150HD 47–51 mm F1–250,  
F2–550 Feuerverzinkt 50

336360 CR200HD 59,2–63,5 
mm

F1–250,  
F2–550 Feuerverzinkt 25

BEFESTIGUNGEN AN METALLDECKEN

TD
H

 T
ra

pe
zf

ör
m

ig
es

 
D

ec
ke

nt
ra

ge
el

em
en

t 179920 TDH 13,2 mm
600, 700, 
800, 1000, 
1200, 1500

nVent CADDY 
Armour 50

179930 TDHM6 M 6
600, 700, 
800, 1000, 
1200, 1500

nVent CADDY 
Armour 50

179940 TDHM8 M 8
600, 700, 
800, 1000, 
1200, 1500

nVent CADDY 
Armour 50

* Belastungswerte sind vom Trapezdach abhängig (siehe technisches Datenblatt des Trapezdachherstellers). 
Belastungswerte ERICO CADDY Befestigungssysteme und Zubehör für Elektro– und Datenkommunikationsanlagen
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nVent CADDY Kernsortiment

Artikel 
nummer Teilenummer

Größenan- 
gabe  
1

Größenan-
gabe  
2

Belastuns- 
werte 
N Oberfläche VE

Zertifi-
zierungen

TD
H

P 
Tr

ap
ez

fö
rm

ig
es

 
D

ec
ke

nt
ra

ge
el

em
en

t L
oc

he
r

159441 TDHP2 1

159442 TDHP2PR10 1

EE
R 

Tr
ap

ez
de

ck
en

hä
ng

er

171470 EER 0,8–2 mm F1–450, 
F2–900

nVent CADDY 
Armour 100

Te
le

sk
op

m
on

ta
ge

le
is

te
 z

ur
 

Be
fe

st
ig

un
g 

in
 T

ro
ck

en
ba

uw
än

de
n

187190 TSGB16 11–18” 280–458 
mm Vorverzinkung 50

187191 TSGB24 17–26” 432–660 
mm Vorverzinkung 50

BEFESTIGUNGEN AN AKUSTIKDECKEN

4G
24

H
 D

re
hk

lip
p 

m
it  

ve
rt

ik
al

er
 Ö

se 170490 4G24H 1,5 mm 24–26 mm 180 nVent CADDY 
Armour 100

170500 4G24HWH 1,5 mm 24–26 mm 180 lackiert 100

4G
16

 D
re

hk
lip

p 
m

it 
G

ew
in

de
st

if
t 178600 4G16M11 1,5 mm 24–26 mm 220 nVent CADDY 

Armour 100

171900 4G16M16 1,5 mm 24–26 mm 220 nVent CADDY 
Armour 100

176880 4G16M25 1,5 mm 24–26 mm 220 nVent CADDY 
Armour 100

Fl
üg

el
m

ut
te

r f
ür

 
D

re
hk

lip
ps

171560 6WN M 6 450 nVent CADDY 
Armour 100
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nVent CADDY Kernsortiment

Artikel 
nummer Teilenummer

Größenan- 
gabe  
1

Größenan-
gabe  
2

Belastuns- 
werte 
N Oberfläche VE

Zertifi-
zierungen

METALL KABELBÜGEL 

M
et

al
l K

ab
el

bü
ge

l 182044 PKM10H3 10 mm Max 171.5 mm nVent CADDY 
Armour 50

182045 PKM10H6 10 mm Max 171.5 mm nVent CADDY 
Armour 50

182046 PKM16H3 10 mm Max 233.5 mm nVent CADDY 
Armour 50

182047 PKM16H6 10 mm Max 233.5 mm nVent CADDY 
Armour 50

M
et

al
l K

ab
el

bü
ge

l 
Ei

nl
eg

er

182051 PKMINSERT elektrolytische 
Verzinkung 50

E30
DIN 4102-12

M
et

al
l K

ab
el

bü
ge

l 
m

it 
Fu

nk
tio

ns
er

ha
lt

182048 PKM10H6IN 10 mm Max 171.5 mm nVent CADDY 
Armour 50

E30
DIN 4102-12

182049 PKM16H6IN 10mm Max 233.5mm nVent CADDY 
Armour 50

KABELFÜHRUNG

nV
en

t C
A

D
DY

 C
at

 H
P 

J-
H

ak
en

181062 CAT32HP 50 mm 270 Vorverzinkung 50

E30
DIN 4102-12

E60
DIN 4102-12

181064 CAT64HP 100 mm 270 Vorverzinkung 25

nV
en

t C
A

D
DY

 C
at

 H
P 

J-
H

ak
en

 
m

it 
Be

fe
st

ig
un

gs
w

in
ke

l 181209 CAT16HPAB 25 mm 270 Vorverzinkung 50

E30
DIN 4102-12

E60
DIN 4102-12

E90
DIN 4102-12

181211 CAT32HPAB 50 mm 270 Vorverzinkung 50

181212 CAT48HPAB 75 mm 270 Vorverzinkung 25

nV
en

t C
A

D
DY

 C
at

 H
P 

J-
H

ak
en

 m
it 

Fl
an

sc
hc

lip
 z

um
 A

uf
sc

hl
ag

en
, D

re
hp

un
kt

181001 CAT16HP58 25 mm 270
Vorverzinkung

nVent CADDY 
Armour

50

181214 CAT32HP24 50 mm 270
Vorverzinkung

nVent CADDY 
Armour

50

181002 CAT32HP58 50 mm 270
Vorverzinkung

nVent CADDY 
Armour

50
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nVent CADDY Kernsortiment

Artikel 
nummer Teilenummer

Größenan- 
gabe  
1

Größenan-
gabe  
2

Belastuns- 
werte 
N Oberfläche VE

Zertifi-
zierungen

nV
en

t C
A

D
DY

 C
at

 H
P 

J-
H

ak
en

 
m

it 
M

ul
tif

un
kt

io
ns

cl
ip

181217 CAT16HP4Z34 25 mm 130
Vorverzinkung

nVent CADDY 
Armour

50

181258 CAT21HP4Z34 33,3 mm 130
Vorverzinkung

nVent CADDY 
Armour

50

Ka
be

lri
nn

e 
m

it 
Fl

an
sc

hk
lip

p 
zu

m
 A

uf
sc

hl
ag

en

160820 BTF24 1,500 mm 50 mm elektrolytische 
Verzinkung 10

160830 BTF58 1,500 mm 50 mm elektrolytische 
Verzinkung 10

160840 BTF912 1,500 mm 50 mm elektrolytische 
Verzinkung 10

U
ni

ve
rs

al
 K

ab
el

tr
as

se
na

bh
än

gu
ng 182031 UTS150 165.1 mm 154.1 mm F1–440, 

F2–890
elektrolytische 
Verzinkung 20

E30
DIN 4102-12

E60
DIN 4102-12

E90
DIN 4102-12

182032 UTS200 223.9 mm 154.1 mm F1–440, 
F2–890

elektrolytische 
Verzinkung 20

182033 UTS300 323.2 mm 156.6 mm F1–440, 
F2–890

elektrolytische 
Verzinkung 10

Be
fe

st
ig

un
gs

kl
ip

p 
fü

r G
itt

er
rin

ne

170011 KBT 4–8 mm 74 mm nVent CADDY 
Armour 100

ERISTRUT PROGRAMM

M
on

ta
ge

sc
hi

en
e 

Ty
p 

A
, 

m
it 

La
ng

lo
ch

310299 A25H3000PG 41 x 41 mm 3 m Vorverzinkung 10

310339 A25H3000HD 41 x 41 mm 3 m Feuerverzinkt 10

http://nVent.com/CADDY
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nVent CADDY Kernsortiment

Artikel 
nummer Teilenummer

Größenan- 
gabe  
1

Größenan-
gabe  
2

Belastuns- 
werte 
N Oberfläche VE

Zertifi-
zierungen

M
on

ta
ge

sc
hi

en
e 

Ty
p 

C
, m

it 
La

ng
lo

ch

310241 C25H3000PG 41 x 21 mm 3 m Vorverzinkung 10
E30

DIN 4102-12

E60
DIN 4102-12

E90
DIN 4102-12

310281 C25H3000HD 41 x 21 mm 3 m Feuerverzinkt 10

H
ea

vy
-D

ut
y 

Tr
äg

er
kl

am
m

er
 

fü
r S

tr
ut

sc
hi

en
en

330600 6120HD bis 35 mm M 10 Feuerverzinkt 20

Sc
hi

en
en

m
ut

te
r m

it 
Fe

de
r, 

Sc
hi

en
en

ty
p 

C

315040 SPRCM6HD M 6 Feuerverzinkt 100

315050 SPRCM8HD M 8 Feuerverzinkt 100

315060 SPRCM10HD M 10 Feuerverzinkt 100

315070 SPRCM12HD M 12 Feuerverzinkt 100

Sc
hi

en
en

m
ut

te
r m

it 
Fe

de
r, 

Sc
hi

en
en

ty
p 

A

315080 SPRAM6HD M 6 Feuerverzinkt 100

315090 SPRAM8HD M 8 Feuerverzinkt 100

315100 SPRAM10HD M 10 Feuerverzinkt 100

315110 SPRAM12HD M 12 Feuerverzinkt 100

M
ut

te
rn

 d
er

 S
N

 S
er

ie

390005 SNM6 14 mm 16 mm 1.650 elektrolytische 
Verzinkung 10 x 10

390006 SNM8 19 mm 19 mm 4.500 elektrolytische 
Verzinkung 10 x 10

SN
SW

 F
la

ns
ch

m
ut

te
r

390101 SNSWM8 20 mm 42.4 mm 1.557 elektrolytische 
Verzinkung 20

390102 SNSWM10 20 mm 42.4 mm 1.557 elektrolytische 
Verzinkung 20
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nVent CADDY Kernsortiment

Artikel 
nummer Teilenummer

Größenan- 
gabe  
1

Größenan-
gabe  
2

Belastuns- 
werte 
N Oberfläche VE

Zertifi-
zierungen

Te
le

sk
op

is
ch

e 
M

on
ta

ge
sc

hi
en

e 
m

it 
nV

en
t C

A
D

DY
 R

od
 L

oc
k 390105 TSR3050M-

8RL 41 x 35 mm 356–508 
mm

F1–1.330, 
F2–880 Vorverzinkung 20

E30
DIN 4102-12

E60
DIN 4102-12

390106 TSR3050M-
10RL 41 x 35 mm 356–508 

mm
F1–1.330, 
F2–880 Vorverzinkung 20

nV
en

t C
A

D
DY

 R
od

 L
oc

k 
M

on
ta

ge
sc

hi
en

e,
 g

el
oc

ht

390031 CRLP-
2M8L550 41 x 41 mm 600 mm 7.484

Vorverzinkung

elektrolytische 
Verzinkung

5

390032 CRLP-
2M8L750 41 x 41 mm 800 mm 5.488

Vorverzinkung

elektrolytische 
Verzinkung

5

390033 CRLP-
2M8L950 41 x 41 mm 1,000 mm 4.333

Vorverzinkung

elektrolytische 
Verzinkung

5

390034 CRLP-
2M8L1050 41 x 41 mm 1,100 mm 3.920

Vorverzinkung

elektrolytische 
Verzinkung

5

SCHWERLASTPROGRAMM

Tr
äg

er
kl

am
m

er
 

fü
r C

-S
ch

ie
ne

335100 5120HD bis 30 mm M 10 Feuerverzinkt 20

C
-S

ch
ie

ne
, T

yp
 E

5,
 

ge
lo

ch
t

335500 E530H0300HD 36 x 20 mm 300 mm Feuerverzinkt 10

335510 E530H0400HD 36 x 20 mm 400 mm Feuerverzinkt 10

335530 E530H0600HD 36 x 20 mm 600 mm Feuerverzinkt 10

335560 E530H2000HD 36 x 20 mm 2000 mm Feuerverzinkt 10

335570 E530H3000HD 36 x 20 mm 3000 mm Feuerverzinkt 10

335580 E530H6000HD 36 x 20 mm 6000 mm Feuerverzinkt 10

335550 E530H1000HD 36 x 20 mm 1.000 mm Feuerverzinkt 10
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